
FQ-Pure – när du tröttnat på trassel.
Ännu smidigare att arbeta med.



INSTALLATIONSKABLAR 

FQ-Pure 450/750 V

Produktbeskrivning
Halogenfri fåtrådig kopplingskabel, avger inga 
korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. 
Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler 
och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns 
även i tvinnat utförande. Ledarisoleringen skall 
skyddas mot direkt UV-ljus. 

Alternativ beteckning
H07Z1-R

Standard
SS 424 02 31 -15  
HD 21.5

CPR klass
Dca-s2d2a2

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 °C.  
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 °C, 
under 0 °C skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
CE

Miljö
Miljödeklaration - FQ Pure, FQ Tvinnad Pure

Böjningsradie
Min. böjradie vid förläggning: 8 x D  
(4 x D vid slutmontering)

Konstruktion
Ledare:  
 Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl.  
 IEC 60228 klass 2

Isolering:  
 Halogenfri polymer

Märkexempel:  
 DRAKA FQ-Pure/H07Z1-R 1.5 LSZH

Ännu smidigare att arbeta med.
Nu behöver du inte längre oroa dig för att kabeln ska trassla ihop sig medan  
du drar den genom väggen. Förutom att våra FQ-kablar ligger trasselsäkrade  
i sina lådor är de smidigare än tidigare att både dra och skala. Kort sagt, en  
mindre tilltrasslad tillvaro. 



Med reservation för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen  

och/eller eventuella normförändringar.

FQ-Pure 450/750

Area  
mm2 Färg

Ytterdiam.  
(approx.)  

mm

Vikt  
(approx.)  

kg/km
Standard-
längd m

Leverans- 
form

E- 
nummer

1,5 Vit 2,9 21 100 Coil 0435112

1,5 Svart 2,9 21 100 Coil 0435122

1,5 Grå 2,9 21 100 Coil 0435142

1,5 Blå 2,9 21 100 Coil 0435172

1,5 Brun 2,9 21 100 Coil 0435182

1,5 G/G 2,9 21 100 Coil 0435192

1,5 Orange 2,9 21 100 Coil 0435102

2,5 Vit 3,6 21 100 Coil 0435312

2,5 Svart 3,6 21 100 Coil 0435322

2,5 Grå 3,6 21 100 Coil 0435342

2,5 Blå 3,6 21 100 Coil 0435372

2,5 Brun 3,6 21 100 Coil 0435382

2,5 G/G 3,6 21 100 Coil 0435392

Nominella värden om inget annat anges.



Vi finns här för dig
Du är alltid välkommen att kontakta oss om  
du har några frågor eller synpunkter. 

Kundtjänst:
Ring: 0380-55 42 00 
Faxa: 0380-55 40 11 
 
Maila order: order.se@prysmiangroup.com  
Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com 
 
Personliga mailadresser: 
förnamn.efternamn@prysmiangroup.com
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